
Samořezné šestihranné
nýtovací pouzdro Ocel
Pozinkované M4-12SWG
Objednací číslo 12487.040.012

Značka -

UBB 500656708822

UNSPSC 31161727

EAN 8712423015074

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Typ drážky Šestihran

Tvar hlavy Šestihranná hlava

Materiál Ocel

Směr závitu Pravý

Povrchová úprava Pozinkované

Závit Metrický závit

Info p = tloušťka
materiálu = rozsah
sevření.

Standardy

Technická specifikace

A 6.73

c 3.17

d-D M4

d 4

Rozsah uchycení 12SWG

Velikost otvoru 6.73

s 7.92

Technický nákres


