
ISO 7042 Samojistné matice
šestihranné celokovové
metrické ISO 7042 Ocel
Pozinkované 8 M20
Objednací číslo 12920.200.001

Značka -

UBB 500650982589

UNSPSC 31162400

EAN 8717077312784

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr M20

Třída 8

Typ drážky Šestihran

Materiál Ocel

Směr závitu Pravý

Povrchová úprava Pozinkované

Závit Metrický závit

Standardy

DIN 6925

ISO 7042

Technická specifikace

d-D M20

h (max.) 20.3

P 2.5

s 30

Technický nákres


