
Metabo Diamantový řezný
kotouč 230X22,23MM UP
Objednací číslo 1K132124

Značka -

UBB 500662371037

UNSPSC 27112700

EAN 4007430177865

BAL. od 1 Pouze celé balení

Technické parametry

Použití Řezání
Maximální počet
otáček

6600

Průměr kotouče 230

Vhodné pro beton Ano

Vhodné pro beton/
betonový kámen

Ano

Vhodné pro přírodní
kámen

Ano

Diamantové kolo Ano

Průměr otvoru 22.2

Typ částic Jiný

Výška segmentu 12

Segmentace Jiný

Standardy


