
KNIP KABELOVÉ NŮŽKY
9516-200MM
Objednací číslo K1161.610.200

Značka -

UBB 240106093604

UNSPSC 44121618

EAN 4003773026761

BAL. od 1 Pouze celé balení

Technické parametry

Vhodné pro max.
průměr kabelu

20

Izolace Ano

Max. průřez kabelu 70

Vhodné pro opletení
ocelovým drátem

Ne

Celková délka 200

Konstrukce/provoz Mechanik jednou
rukou

Izolační ochrana
1000 V

Ano

Vhodné pro plné
vodiče

Ne

Konstrukce rukojeti Jiný

Testováno VDE Ano

Standardy


