
Gewindefurchende
Schraube mit Senkkopf und
Innensechsrund DIN 7500me
Stahl Elektrolytisch verzinkt
M3X25
Artikelnummer 26558.030.025

Marke -

UBB 500654577773

UNSPSC 31162400

EAN 8712423019676

PKG. von 1000 Nur komplette
Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser M3

Länge 25 mm

Antriebsart Innensechsrund

Kopfform Senkkopf

Material Stahl

Oberfläche Elektrolytisch
verzinkt

Gewinde Metrisches Gewinde

Standards

DIN ≈7500-1-QE

Technische Spezifikation

d-D M3

dk (max.) 5.6

k (max.) 1.65

L (mm) 25

P 0.5

Socket 10

Technische Zeichnung


