
Tuerca cuadrada para soldar
DIN 928 Acero Max. 0,25%C
Sin revestimiento M4
Artículo No. 14000.040.001

Marca -

UBB 950355148012

UNSPSC 31161731

EAN 8715492581624

Env. de 1000 Solo embalaje
completo

Parámetros técnicos

Diámetro M4

Caracteristicas de
conducción

Cuadrada

Material Acero

Material técnico Max. 0.25%C

Dirección del hilo Derecha

Tratamiento de
superficie

Sin revestimiento

Rosca Métrica

Info Estas tuercas
para soldar están
destinadas a ser
usadas con tornillos
en las clases de
propiedad 8.8

Normas

DIN 928

Especificación técnica

d-D M4

Agujero ø (H11) 6

m (h14) 3.5

P 0.7

s (h14) 7

Diseño técnico


