
Sujetacables DIN 741/555
Acero Cincado 40MM
Artículo No. 16829.400.001

Marca -

UBB 950465003511

UNSPSC 31162904

EAN 8715492593818

Env. de 5 Solo embalaje
completo

Parámetros técnicos

Para cable diámetro 40mm

Material Acero

Tratamiento de
superficie

Cincado

Info Las tuercas
hexagonales
correspondientes
son de la clase de
propiedad l5l.

Normas

DIN 741/555

Especificación técnica

a 58

b 60

d1 16

h1 140

Cantidad min. de
clips

8

L 88

t 45

Diseño técnico


