
Espárrago para soldar sin
rosca ISO 13918-UT Acero
Cobreado 5X25
Artículo No. 50206.050.025

Marca -

UBB 500656760047

UNSPSC 31162400

EAN 8712423021082

Env. de 250 Solo embalaje
completo

Parámetros técnicos

Longitud 25 mm

Material Acero

Tratamiento de
superficie

Cobreado

Normas

ISO 13918-UT

Especificación técnica

a 3

A 0.8

Longitud después de
la soldadura

0.3

D1 6.5

D2 0.75

D (mm) 5

L (mm) 25

L1 0.8

Diseño técnico


