
KIPP Manette indexable
avec poignée en plastique,
insert fileté Colza jaune
Acier 5.8/plastique Oxyde
noir M10X80X15
Numéro d'article 58100.101.015

Marque -

UBB 500689730447

UNSPSC 31162807

EAN 4059245106912

PKG. de 10 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Classe 5.8

Couleur Colza jaune

D1_MM 21.5mm

Matière Acier/plastique

Revêtement Black Oxide

Filetage Filetage métrique

Info La manette
indexable NOVO
grip constitue
pour beaucoup
l’exemple même de
la préhension sûre
et ergonomique.
Elle constitue une
solution d’avenir
performante pour
la plupart des
configurations
de manœuvre et
d’indexage.Matière:
Manette en plastique
renforcé de fibre
de verre, couronne
dentée en zinc
injecté haute
pression.Insert

Normes



en acier, classe
de résistance 5.8
Finition: Acier bruni.

Spécifications techniques

A 80

A1 91.5

B 11

D 16

D1 21.5

D2 23

H 37

H2 24

H3 53.5

H4 58

H1 10

Nombre de dents 22

L 15

X 10

Dessin technique


