
Écrou carré DIN 557 Acier
inoxydable (Inox) A4 M10
Numéro d'article 55088.100.001

Marque -

UBB 500621933182

UNSPSC 31161730

EAN 8715494515436

PKG. de 200 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre M10

Mode d'entraînement Carrée

Matière Acier inoxydable

Matière technique A4

Direction du filetage Droit

Filetage Filetage métrique

Normes

NF E25-404

DIN 557

Spécifications techniques

d-D M10

m (h15) 8

P 1.5

s 17

Dessin technique


