
Goupille conique ASME
ASME B18.8.2 Acier
au carbone SAE 1211
0.1410X3/4
Numéro d'article U39000.142.0075

Marque -

UBB 500626341704

UNSPSC 31162400

EAN 8712423079861

PKG. de 50 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Longueur 3/4 Inch

Matière Acier au carbone

Matière technique SAE 1211

Info * La dimension
B est spécifiée
comme dimension
de référence pour la
détermination de la
taille du trou percé,
B ≈ A - (0,02083 x L)

Normes

ASME B18.8.2

Spécifications techniques

A 0.141

A (max.) 0.1423

A (min.) 0.1403

R (max.) 0.151

Dessin technique


