
Völkel Gépi menetfúró DIN
374 N/A HSS-E 20X1.5 C 35°
RSP
Cikkszám 3D819199

Márka -

UBB 500513523216

UNSPSC 23241615

EAN 4022835359296

csom. 1 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Modell Gépi menetfúró

Menethossz 25

Teljes hossz 125

A tengely átmérője 16

Menettípus Metrikus

Vágási hossz 25

osztás menete 1.5

Rozsdamentes
acélhoz alkalmas

Igen

Vágóanyag HSS-E

Színes gyűrű
azonosító

Fehér

Kulcs négyszög 12

Szabványok


