
Hatlapú belső kulcsnyílású
zárócsavar, csőmenettel DIN
908 Rozsdamentes acél A2
G1/2A
Cikkszám 51964.127.001

Márka -

UBB 500571740009

UNSPSC 31162103

EAN 8715494098595

csom. 25 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1/2 Inch

Behajtási
tulajdonságok

Hatlapú bemélyedés

Anyag Rozsdamentes acél

Anyag, műszaki
jellemzők

A2

Menetirány Jobb

Menetek Csőmenet

Szabványok

DIN 908

Műszaki specifikációk

d1 1

d2 (h14) 26

L ≈ 18

s (D12) 10

Menetek per hüvelyk 14

Műszaki rajz


