
Gépkar, emelhető, acél
Kovácsolt acél C35 M10X30
Cikkszám 57004.100.030

Márka -

UBB 950373177654

UNSPSC 31162807

EAN 8715492874504

csom. 2 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10

Hossz 30 mm

Anyag Kovácsolt acél

Anyag, műszaki
jellemzők

C35

Menetek Metrikus menet

Info 5.8 minőségi
osztályú menetes
acél véggel.

Szabványok

Műszaki specifikációk

a 83

d-D M10

h 64

L (mm) 30

P 1.5

Műszaki rajz


