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Műszaki adatok

Anyag Rozsdamentes acél

Jóváhagyás ETA Option 7

Menetek Metrikus menet

Típusszám EA II

Info do = Fúrófej
névleges átmérőjet
= Ajánlott fúrási
mélységL (hef) =
Effektív rögzítési
mélységlsmin. =
Min. becsavarási
mélységlsmax. =
Max. becsavarási
mélységkN =
Terhelhetőség kN-
ban 8.8 &amp;
A4-70 as csavar
esetén.Tinst
= Meghúzási
nyomaték, Nm.A
kúpot az EAWH
típusú (keskeny
végű) beállító
szerszámmal
kell beszerelni a
lehorgonyzó testbe
(lásd a 63322
gyártmánycsoportot).A
jóváhagyásnak
csak a könnyű

Szabványok



álmennyezetre
vonatkozó részét
kell figyelembe
venni.Kérésre
a jóváhagyás
megkapható a
további műszaki
adatokhoz.

Műszaki specifikációk

d-D M8

do 10

hef 30

kN 4

L (mm) 30

ls (max.) 13

ls (min.) 8

t 33

Tinst 8

Típus EA II M8 A4

Műszaki rajz


