
FISCHER Födémdübel, FHY
típus Acél Horganyzott FHY
M8
Cikkszám 63428.080.001

Márka -

UBB 950372106977

UNSPSC 31162101

EAN 4006209301463

csom. 25 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8

Anyag Acél

Jóváhagyás Zulassung

Felületkezelés Horganyzott

Menetek Metrikus menet

Info do = Fúróbetét
névleges átmérőMin.
td = Ajánlott fúrási
mélységhef =
Tényleges rögzítési
mélység Tinst =
Meghúzási nyomaték
Nm-ben. (screws for
class 5.8 or A4-70).A
megengedett
terhelés kn-ban
egy horgonyra
előterhelt, üreges
betonpanelben.A
húzó erő, nyíróerő,
és hajlító nyomaték
kombinációiért lásd a
jóváhagyást.

Szabványok

Műszaki specifikációk

Beton ≥ C45/55 2

d-D M8

do 12

Műszaki rajz



hef 35

L (mm) 43

Min. td 60

Szerkezeti rész
vastagság (min.)

40

Tinst 10

Típus FHY


