
Stelschroef met zaaggleuf
en kegelpunt DIN 553 Staal
Blank 14H M4X25
Artikelnummer 20030.040.025

Merk -

UBB 950351717273

UNSPSC 31161505

EAN 8715492602831

PKG. van 250 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter M4

Lengte 25 mm

Klasse 14H

Aandraaivoorziening Zaaggleuf

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

Point Kegeldoorn

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Standaarden

ISO 7434

NEN 1488

DIN 553

NF E25-161

BS 4219

Technische specificatie

d-D M4

dt (max.) 0.4

L (mm) 25

n 0.6

P 0.7

Technische tekening


