
Vlakke sluitring voor zware
spanbussen DIN 7349
Roestvaststaal (RVS) A2 M10
Artikelnummer 51532.100.001

Merk -

UBB 950356287421

UNSPSC 31161807

EAN 8715492294579

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter M10

Voor nom. afm. 10mm

Materiaalsoort Roestvaststaal

Materiaalsoort
Technisch

A2

Standaarden

DIN 7349

Technische specificatie

d1 10.5

d2 25

Voor pendiameter 18

s 4

Technische tekening


