
THERMAG uitlaatmoer Staal
Verkoperd zelfborgend
M12X19
Artikelnummer 72130.120.190

Merk -

UBB 500645408880

UNSPSC 31161727

EAN 8717077088153

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter M12

Aandraaivoorziening Zeskant

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingVerkoperd

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Temperatuurbestendigheid
-70 °C tot +400
°C.zelfborgend

Standaarden

Technische specificatie

d-D M12

m (max.) 12.6

P 1.75

s 19

Technische tekening


