
PEINER HV Voorspanbout
EN 14399-4 Staal Blank 10.9
M30X125
Artikelnummer 04005.300.125

Merk -

UBB 500644671082

UNSPSC 31161614

EAN 8717077015999

PKG. van 10 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter M30

Lengte 125 mm

Klasse 10.9

Aandraaivoorziening Zeskant

Kopsoort Zeskantkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Waarschuwing: bij
het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.PEINER
HV-bouten met de
bijbehorende HV-
moeren en HV-
ringen in de maten
M12 tot en met M36
zijn gespecificeerd
in EN 14399-4
en EN 14399-6.
De diameters
M39 t/m M72 zijn

Standaarden

EN 14399-4



gedefinieerd in DASt
richtlijn 021PEINER
HV-bouten met de
bijbehorende HV-
moeren en HV-
ringen mogen alleen
worden gebruikt als
een set van een en
dezelfde leverancier.

Technische specificatie

b 44

d-D M30

k 19

L (mm) 125

P 3.5

s 50

Technische tekening


