
Spiraalboor Cylindrisch
DIN 1869 HSSG Blank
13,0X295MM
Artikelnummer 0J624405

Merk -

UBB 500512507988

UNSPSC 23241639

EAN 8715494546812

PKG. van 1 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Totale lengte 295

Diameter boor 13

Opnamesysteem Cilindrische
insteekas

Snijlengte 205

Geschikt voor staal Ja

Geschikt voor hout Ja

Snijmateriaal Overig

Hoek van de punt 130

Schachtvorm Cilindrisch

Snijrichting Rechts

Spiraalboor Ja

Standaarden


