
Zeskant plaatschroef met
zaagsnede en aangeperste
ring ASME b18.6.3 ASME
B18.6.3 Koolstofstaal SAE
Elektrolytisch verzinkt
#8X3/8
Artikelnummer U28100.016.0037

Merk -

UBB 500625124002

UNSPSC 31162400

EAN 8712423003071

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter NO.8

Lengte 3/8 Inch

Aandraaivoorziening Zaaggleuf

Kopsoort Zeskantkop

Materiaalsoort Koolstofstaal

Materiaalsoort
Technisch

SAE

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingElektrolytisch
verzinkt

Draadsoort Plaatschroefdraad

Standaarden

ASME B18.6.3

Technische specificatie

A (max.) 0.25

B (max.) 0.348

H (max.) 0.1

TPI 18

U (min.) 0.019

Technische tekening


