
Fischer Wall plugs
Duopower Nylon 6X50
Numer artykułu 63280.060.050

Marka -

UBB 500654176808

UNSPSC 31162103

Numer EAN 4048962262179

Opakowanie 100 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter 6 mm

Length 50 mm

Kolor Szary/Czerwony

Materiał Tworzywo sztuczne

Materiał techniczny Nylon

Typ nr. DUOPOWER

Normy

Specyfikacja techniczna

Cegła Mz12 0.4

Beton komórkowy
PB2, PP2 (G2)

0.06

Beton komórkowy
PB4, PP4 (G4)

0.3

Siła wyciągająca z
betonu C20/25

0.8

D (mm) 6

Głębokość wiercenia
(min.)

40

Wiertło ø 6

Pusta cegła
silikatowa KSL12

0.5

L (mm) 50

Grubość materiału
(min.)

12.5

Okładzina tynkowa ≥
2x12,5mm

0.12



Okładzina tynkowa
12,5mm

0.12

Cegła silikatowa
KS12

0.8

Wentylacja
kamienna Hlz12

0.15

Wkręty do drewna i
płyt wiórowych

5


