
Porca cilíndrica com furos
din 1816 DIN 1816 Aço Sem
tratamento de superficie 14H
M22X1,50
Referência 11575.220.150

Marca -

UBB 500650954786

UNSPSC 31162400

EAN 8717077309944

Emb. de 10 Apenas embalagem
completa

Parâmetros técnicos

Classe 14H

Material Aço

Direção da rosca Direita

Tratamento sup. Sem tratamento de
superficie

Rosca Métrica fina

Normas

DIN 1816

Especificação técnica

d2 (h11) 40

d3 34

d4 (H11) 4

Número de furos 4

h 9

Desenho técnico


