
SECURITY Parafuso cabeça
redonda hexalobular com
pino Aço inoxidável (Inox)
A2 70 M5X20
Referência 51037.050.020

Marca -

UBB 952351840410

UNSPSC 31161504

EAN 8715492259912

Emb. de 50 Apenas embalagem
completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro M5

Comprimento 20 mm

Encaixe Hexalobular

Forma da cabeça Cabeça redonda

Material Aço inoxidável

Material técnico A2

Rosca Métrica

Info Ferramentas
disponíveis sob
pedido.

Normas

Especificação técnica

d-D M5

dk (max.) 9.5

k (max.) 2.75

L (mm) 20

P 0.8

Chave caixa 25

Desenho técnico


