
MaxxFast Holzșurub pentru
podele, cap înecat, locaș
ttap® Oțel inoxidabil A2
5X60MM (45)
Article number 30250.050.060

Brand -

UBB 500512287110

UNSPSC 31161508

EAN 8715494274692

PKG. of 100 Full Box Only

Technical Parameters

Diameter 5 mm

Lungime 60 mm

Tip antrenare ttap®

Forma de cap Cap înecat

Material Oțel inoxidabil

Material tehnic A2

Info Exclusiv
împachetare
standard / cutii
întregi.F=9mm doar
dacă L≥40mm.

Standards

Technical Specification

D (mm) 5

dk 9

F 9

k 5.1

L (mm) 60

Nr. ttap 20

S 45

Technical Drawing


