
Skrutka so šesťhrannou
hlavou a šesťhrannou
maticou DIN 601/555 Oceľ
Pozinkované 4.8 M16X180
Číslo položky 08200.160.180

Značka -

UBB 950351099417

UNSPSC 31161620

EAN 8715492552204

PKG. of 25 Len kompletné
balenie

Technické parametre

Priemer M16

Dĺžka 180 mm

Trieda 4.6

Vlastnosti nákrutky Šestihran

Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý

Vlastnosti povrchu Pozinkované

Závit Metrický závit

Info The property class
of the corresponding
nuts is |4| as a
minimum.

Normy

DIN 601/555

NF E25-115-1/E25-402

ISO ≈4016/4033
NEN 102/697

Technické špecifikácie

b (min.):
125mmL≤200mm
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b (min.): L200mm 57

b (min.): L≤125mm 38
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