
Ploché podložky ISO 7089
Oceľ Pozinkované 300 HV
M20
Číslo položky 38136.200.001

Značka -

UBB 500653955897

UNSPSC 31161800

EAN 8712423007406

PKG. of 100 Len kompletné
balenie

Technické parametre

Priemer M20

Trieda 300 HV

Pre menovitý rozmer 20mm

Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované

Normy

ISO 7089

Technické špecifikácie

d1 21

d2 37

h 3

Technický nákres


