
Zátka s vnútorným
šesťhranom a rúrkovým
závitom DIN 908 Nerezoceľ
A2 G1/2A
Číslo položky 51964.127.001

Značka -

UBB 500571740009

UNSPSC 31162103

EAN 8715494098595

PKG. of 25 Len kompletné
balenie

Technické parametre

Priemer 1/2 Inch

Vlastnosti nákrutky S vnútorným
šesťhranom

Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2

Smer závitu Pravý

Závit Rúrkový závit

Normy

DIN 908

Technické špecifikácie

d1 1

d2 (h14) 26

L ≈ 18

s (D12) 10

Závitov na palec 14

Technický nákres


